
PSM Steckdosenmodule

Power System Modul
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PSM Steckdosenmodule 

Approbationen:
Finden Sie im Internet 

Bedarf an 
Modul-Steckplätzen 

in PSM Schiene
Steckerbild Steckplätze Thermischer 

Überstromschutz VE Best.-Nr.

� Steckdosenmodule Standard/nicht schaltbar 

1 C13 6 – 1 St. 7856.080
1 C13 6 ◾ 1 St. 7856.070
1 C13 4 ◾/je Ausgang 1 St. 7856.220
1 Schuko/CEE 7/4 4 – 1 St. 7856.100
1 Schuko/CEE 7/4 4 ◾ 1 St. 7856.090
1 C19 4 – 1 St. 7856.230
1 C13 rot 6 – 1 St. 7856.082
1 Schuko rot 4 – 1 St. 7856.240

� Steckdosenmodule international 

1 Frankreich/Belgien/CEE 7/5 4 – 1 St. 7856.120
1 Schweiz 5 – 1 St. 7856.190

� Steckdosenmodule mit LED-Anzeige/Strommessung pro Modul 

1 C13 6 – 1 St. 7859.120
1 C19 4 – 1 St. 7859.130

� Steckdosenmodule mit schaltbarem Steckplatz/Summenstrommessung je Modul 

2 C13 8 ◾ 1 St. 7856.201
2 Schuko/CEE 7/4/C13 4/2 ◾ 1 St. 7856.203
2 C19/C13 4/2 ◾ 1 St. 7856.204

� Steckdosenmodule mit schaltbarem Steckplatz/Einzelstrommessung je Ausgang 

2 Schuko/CEE 7/4/C13 4/2 ◾ 1 St. 7859.212
2 C13 8 ◾ 1 St. 7859.222
2 C19/C13 4/2 ◾ 1 St. 7859.232

http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856080&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856070&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856220&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856120&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856190&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7859120&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7859130&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856201&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856203&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856204&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7859212&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856100&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856090&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856230&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856082&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7856240&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7859222&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=7859232&locale=de-de

