
Innenausbau
Einbausätze für Geräteböden/Zubehör für Geräteböden

632 Rittal HB 34/Systemausbau

TS System-Chassis 17 x 73 mm
als Einbausatz für Geräteböden
Einfach einhängen und sichern. Eine Verpackungs-
einheit ist ausreichend für 2 Geräteböden. 

Belastbarkeit:
– 100 kg Flächenlast, statisch 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

Einbau in Schranktiefe 
mm VE Best.-Nr.

500 4 St. 8612.050
600 4 St. 8612.060
800 4 St. 8612.080
1000 4 St. 8612.000
1200 4 St. 8612.020

Adapter für L-förmige 
Profilschienen 
für TS Netzwerkschränke 
Zur Montage von Geräteböden und Gleitschienen 
an L-förmigen Profilschienen.

Material: 
– Stahlblech 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

VE Best.-Nr.
4 St. 7827.300
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� Befestigungsbolzen 

� Einbauschienen 

� Teleskopschienen 

Teleskopschienen 
für Geräteböden im TS und zum Nachrüsten 
von bestehenden DK-TS Anwendungen
Fest eingebaute Geräteböden können auch nach-
träglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. 
Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbol-
zen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) 
gegen die Teleskopschienen ausgetauscht. 

Technische Beschreibung: 
– In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbau-

bar und arretierbar 

Belastbarkeit: 
– Je Satz 50 kg/100 kg 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Belastbarkeit 50 kg 

Belastbarkeit 100 kg 

Für Gerätebodentiefe 
mm VE Best.-Nr.

400 2 St. 7061.000
500 2 St. 7081.000
600 2 St. 7161.000
700 2 St. 7161.700

Für Gerätebodentiefe 
mm VE Best.-Nr.

400 2 St. 7064.000
500 2 St. 7065.000
600 2 St. 7066.000
700 2 St. 7066.700
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