
Systemausbau AX

Kabeldurchführung
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Inlay
für Kabeldurchführung, modular
Individuelle Einsätze zur Unterteilung der Ausbrüche 
in der Kunststoff-Flanschplatte und dem Dichtrah-
men für Kabeldurchführung, modular.

Material:
– Kunststoff

Farbe:
– Schwarz

Ausführung VE Best.-Nr.

1-fach 5 St. 2582.100

2-fach 5 St. 2582.200

4-fach 5 St. 2582.400

6-fach 5 St. 2582.600

Dichteinsätze
für Kabeldurchführung, modular
Die Dichteinsätze sorgen in Verbindung mit den 
Inlays für eine individuelle Kabeleinführung – auch 
von bereits vorkonfektionierten Kabeln.

Material:
– Kunststoff

Farbe:
– RAL 7035

Zubehör:

– Bei Einsatz als Flanschplatte: 
Verriegelungsbügel für Dichteinsätze, 
siehe Seite 86

Dichteinsätze klein

Dichteinsätze groß

Für Kabeldurchmesser VE Best.-Nr.

geschlossen 10 St. 2580.000

3 mm 10 St. 2580.003

4 mm 10 St. 2580.004

5 mm 10 St. 2580.005

6 mm 10 St. 2580.006

7 mm 10 St. 2580.007

8 mm 10 St. 2580.008

9 mm 10 St. 2580.009

10 mm 10 St. 2580.010

11 mm 10 St. 2580.011

12 mm 10 St. 2580.012

13 mm 10 St. 2580.013

14 mm 10 St. 2580.014

Für Kabeldurchmesser VE Best.-Nr.

geschlossen 5 St. 2580.100

15 mm 5 St. 2580.115

16 mm 5 St. 2580.116

17 mm 5 St. 2580.117

18 mm 5 St. 2580.118

19 mm 5 St. 2580.119

20 mm 5 St. 2580.120

21 mm 5 St. 2580.121

22 mm 5 St. 2580.122

23 mm 5 St. 2580.123

24 mm 5 St. 2580.124

25 mm 5 St. 2580.125

Verriegelungsbügel für 
Dichteinsätze
für Kabeldurchführung, modular
Die Verriegelungsbügel sorgen für einen sicheren 
Halt der Dichteinsätze und verhindern ein ver-
sehentliches Eindrücken ins Gehäuse.

Material:
– Kunststoff

VE Best.-Nr.

10 St. 2583.120


