
Schienensysteme

Innenausbau

657Rittal HB 33/Systemausbau

C-Profilschienen
für Kabelrangierschränke 
Zur Befestigung von Kabeln und Leitungen sowie 
für die Montage von Paketierstützen. 

Material: 
Stahlblech

Lieferumfang: 
− 4 C-Profilschienen 
− 8 Haltestücke 
− Befestigungsmaterial 

Für TS Schränke 
Breite/Tiefe

mm

Länge 
(L) 
mm

VE Best.-Nr. SV

600 600 4 St. 9660.210

800 800 4 St. 9660.220

L

System-Chassis
für Koppelfeld 
Zum Aufbau eines Maxi-PLS- oder Flat-PLS-Sam-
melschienensystems direkt unterhalb oder ober-
halb des Leistungsschalters. Dieses System-
Chassis kann kollisionsfrei in Verbindung mit den 
Funktionsraum-Seitenwandmodulen verwendet 
werden. Die Befestigung erfolgt an der äußeren 
Ebene des TS 8 Schranksystems, ermöglicht 
jedoch durch die PS-Lochung eine Montage-
ebene wie im Dach- oder Bodenrahmen und 
somit die Verwendung der Sammelschienen-
Systembefestigung für den Dach-/Bodenbereich. 

Material: 
Stahlblech 

Oberfläche: 
Verzinkt 

Lieferumfang: 
Inkl. Befestigungsmaterial. 

Für TS Schränke 
Breite/Tiefe

mm
VE

Best.-Nr. 
SV

600 2 St. 9674.056

800 2 St. 9674.058

Montageplatinen 
Einhängbar 
am 
● vertikalen TS Schrankprofil 
● TS System-Chassis 17 x 73 mm 
● rückseitigen TE 19˝-Montagerahmen. 

Material: 
Stahlblech 

Oberfläche: 
Verzinkt 

Lieferumfang: 
Inkl. Befestigungsschrauben.

Detailzeichnungen: 
Finden Sie im Internet. 

VE Best.-Nr. TS

4 St. 8612.400

Montageplatinen
Verschraubbar, groß
an allen Schränken und Ausbauteilen mit System-
lochung im 25 mm-Raster.

Material: 
Stahlblech 

Oberfläche: 
Verzinkt 

Lieferumfang: 
Inkl. Befestigungsschrauben.

Detailzeichnungen: 
Finden Sie im Internet.

VE Best.-Nr. TS

4 St. 8612.410


