
Anreihtechnik
Anreihung

548 Rittal HB 34/Systemausbau

Abdeckung Anreihung oben 
Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann 
zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen ver-
clipst werden. Somit wird verhindert, dass Schmutz 
und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung 
ansteht. 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 
– 2 Endkappen

Hinweis: 
– Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken 

auch in der Breite montierbar 
– Auch in Kombination mit Staubschutzleiste ver-

wendbar, siehe Seite 581 

Für 
Schranktiefe 

mm
VE

Kunststoff 
RAL 
7035

Edelstahl 
1.4301 

(AISI 304) 
Best.-Nr.

400 1 St. ◾ – 8800.845
500 1 St. ◾ – 8800.855
600 1 St. ◾ – 8800.865
800 1 St. ◾ – 8800.885
1200 1 St. ◾ – 8800.825 
400 1 St. – ◾ 8700.140
500 1 St. – ◾ 8700.150
600 1 St. – ◾ 8700.160

Anreihverbinder außen
für TS-IT/TS-IT mit Seitenwänden
Zur nachträglichen Anreihung von Schränken mit 
verschraubten oder abschließbaren Seitenwänden.

Material: 
– Stahlblech 

Farbe: 
– RAL 7035

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

VE Best.-Nr.
4 St. 7824.540

Anreihsatz
für KL, AE 
Spezialschrauben und -muttern 
◾ für schnelle, einfache Montage ohne Gewinde-

schneiden 
◾ begrenzen die Komprimierung der Dichtung auf 

ein fest definiertes Maß und sichern somit eine 
dauerhafte Abdichtung zwischen den Schränken 

Dichtung, selbstklebend 
◾ aus anreihbaren Dichtelementen und Eckstü-

cken für individuelle Anpassung an unterschiedli-
chen Gehäusegrößen 

Eine VE ausreichend für eine Anreihstelle bis H x T = 
800 x 350 mm 

Lieferumfang: 
– Dichtelemente
– Befestigungsmaterial 

VE Best.-Nr.
1 Satz 1199.100
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http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8800825&locale=de-de
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