
Kabelführung

665Rittal HB 34/Systemausbau

Kabelabfangschienen
Winkelprofil 
für TS, SE, PC, TP Universalpult, TS Sockel, 
Flex-Block
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. 
Tiefenvariable Montage im 25 mm-Lochraster an 
dem horizontalen Schrankprofil oder im TS Sockel/
Flex-Block. 

Material: 
– Stahl 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

Zubehör:

– Befestigungsbolzen für TS Sockel, 
siehe Seite 516 

– Schnellmontageblock 4133.000 für Flex-Block, 
siehe Seite 621 

– Montageschienen 23 x 23 mm für Flex-Block,
siehe Seite 611 

Schrankbreite 
mm

Länge 
mm VE Best.-Nr.

400 385 2 St. 4193.000
600 585 2 St. 4191.000
800 785 2 St. 4192.000
1000 985 2 St. 4336.000
1200 1185 2 St. 4196.000
1600 1585 2 St. 4338.000
1800 1785 2 St. 4339.000

Winkeleisenschellen
für Kabelabfangschienen
Zur Befestigung der Kabel an den Kabelabfang-
schienen.

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Lieferumfang: 
– Inkl. Kunststoff-Gegenwanne 

Alternativ kann 
eingesetzt werden:

– Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlas-
tung, siehe Seite 641 

Für 
Kabeldurchmesser 

mm
VE Best.-Nr.

6 – 12 25 St. 2350.000
12 – 16 25 St. 2351.000
14 – 18 25 St. 2352.000
18 – 22 25 St. 2353.000
22 – 26 25 St. 2354.000
26 – 30 25 St. 2355.000
30 – 34 25 St. 2356.000
34 – 38 25 St. 2357.000
38 – 42 25 St. 2358.000
42 – 46 25 St. 2359.000
46 – 50 25 St. 2360.000

Kabelabfangschienen 
C-Profil, für Montageplatten 
für TS, SE, CM, TP 
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. 
Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite 
der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferum-
fang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen 
drei verschiedene Einbausituationen auf der Monta-
geplatte: 

� gerade, mit 23 mm Abstand zur Montageplatte

� gerade, mit 10 mm Abstand zur Montageplatte

� geneigt, zur Montageplatte

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Lieferumfang: 
– Inkl. zwei Befestigungswinkeln und Befestigungs-

schrauben 

Zubehör:

– Kabelschellen für C-Profilschienen, 
siehe Seite 666 

Für 
Schrankbreite 

mm

Länge 
mm VE Best.-Nr.

600 499 1 St. 5001.080
800 699 1 St. 5001.081
1000 899 1 St. 5001.082
1200 1099 1 St. 5001.083
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