
Kabelführung
Kabelverschraubung

776 Rittal System-HB 35/SystemausbauWeitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Kabelverschraubung Messing 
Vorteile: 
◾ Verschraubung und Gegenmutter zusammen in 

einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und 
Lagerort 

◾ Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und 
Kabel schonende Zugentlastung 

Material: 
– Messing 
– Dichtung: TPE/NBR 

Oberfläche: 
– Vernickelt 

Schutzart IP nach IEC 60 529: 
– IP 68 (1 bar, 30 Min.) 

Zulassungen: 
– VDE

Alternativ kann 
eingesetzt werden:

– Kabelverschraubung Hygienic Design, 
siehe Seite 777 

Größe VE Best.-Nr.
M12 x 1,5 15 St. 2411.801
M16 x 1,5 15 St. 2411.811
M20 x 1,5 10 St. 2411.821
M25 x 1,5 10 St. 2411.831
M32 x 1,5 5 St. 2411.841
M40 x 1,5 4 St. 2411.851
M50 x 1,5 2 St. 2411.861
M63 x 1,5 1 St. 2411.871

Kabelverschraubung Polyamid 
Vorteile: 
◾ Verschraubung und Gegenmutter zusammen in 

einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und 
Lagerort 

◾ Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und 
Kabel schonende Zugentlastung 

Material: 
– Polyamid 6 
– Dichtung: Neopren 

Farbe: 
– RAL 7035 

Schutzart IP nach IEC 60 529: 
– IP 68 (1 bar, 30 Min.) 

Zulassungen: 
– VDE

Größe VE Best.-Nr.
M12 x 1,5 50 St. 2411.601
M16 x 1,5 50 St. 2411.611
M20 x 1,5 50 St. 2411.621
M25 x 1,5 25 St. 2411.631
M32 x 1,5 15 St. 2411.641
M40 x 1,5 5 St. 2411.651
M50 x 1,5 5 St. 2411.661
M63 x 1,5 3 St. 2411.671

http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411801&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411811&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411821&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411831&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411841&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411851&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411861&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411871&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411601&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411611&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411621&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411631&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411641&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411651&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411661&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=2411671&locale=de-de

