
Profilschienen

19˝-Ausbautechnik

195Anreih-Schranksystem VX25 Weitere technische Informationen finden Sie im Internet.

Adapter-Profil 19˝ 
Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, 
Baugruppenträgern und anderen 19˝-Einbauten. 
Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach 
gekürzt werden. 
Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schrän-
ken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich.

Material:
– Stahlblech, 2,5 mm

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: 
– Das 482,6 mm (19˝)-Maß ergibt sich bei Montage 

am Rahmen bei Schränken mit Breite 600 mm 

Zubehör:

– 19˝-Fastener, 1 HE, siehe Seite 196 
– Befestigungsschrauben, siehe Seite 158 
– Gleitschiene mit einseitiger Befestigung, 

siehe Seite 196 
– Gleitschiene mit beidseitiger Befestigung, 

siehe Seite 196 

Für Schrankhöhe 
mm HE VE Best.-Nr.

1600 33 2 St. 8619.3001) 
1800 38 2 St. 8619.310
2000 42 2 St. 8619.3201)

1) Für Elektronikschrank-Rückseite, siehe Seite 66 

Adapter-Stück 19˝ 
Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile. 
Für den Einbau einzelner Baugruppenträger und 
anderer 19˝-Einbauten.
Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schrän-
ken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich.

Material:
– Stahlblech, 2,5 mm

Lieferumfang: 
– Inkl. Befestigungsmaterial 

Hinweis: 
– Das 482,6 mm (19˝)-Maß ergibt sich bei Montage 

am Rahmen bei Schränken mit Breite 600 mm 

Zubehör:

– 19˝-Fastener, 1 HE, siehe Seite 196 
– Befestigungsschrauben, siehe Seite 158 

HE VE Best.-Nr.
1 4 St. 8619.330

http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8619330&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=86193001) &locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=86193201)&locale=de-de
http://www.rittal.com/de-de/product/show/variantdetail.action?productID=8619310&locale=de-de
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