
Zubehör

ISV Installations-Verteiler

305Rittal HB 34/Stromverteilung

Querprofile 
für TS, SE
Für die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im 
TS/SE Schrank. 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Breiteneinheit
VE Best.-Nr.

BE mm
2 500 2 St. 9666.722
3 750 2 St. 9666.723
4 1000 2 St. 9666.724

1 BE ≙ 250 mm 

Montageprofile 
für TS, SE
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im 
TS/SE Schrank. 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Zubehör:

– Geräteträgerverbinder, siehe Seite 305

Höheneinheit 
VE Best.-Nr.

HE mm
2 300 2 St. 9666.702
3 450 2 St. 9666.703
4 600 2 St. 9666.704
5 750 2 St. 9666.705
6 900 2 St. 9666.706
7 1050 2 St. 9666.707

11 1650 2 St. 9666.711
12 1800 2 St. 9666.712

1 HE ≙ 150 mm 

Montageprofile 
für AE 
Für die vertikale Unterteilung des Tragrahmens im 
AE Schrank. 

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

Höheneinheit 
VE Best.-Nr.

HE mm
3 450 2 St. 9666.753
4 600 2 St. 9666.754
6 900 2 St. 9666.756
7 1050 2 St. 9666.757

1 HE ≙ 150 mm 

Tiefentraverse 
◾ Für Schranktiefe 400/500/600 mm
◾ Zur Befestigung des Tragrahmens im TS/SE 

Schrank

Material: 
– Stahlblech 

Oberfläche: 
– Verzinkt 

VE Best.-Nr.
2 St. 9666.730

Geräteträgerverbinder 
◾ Zur Verbindung von 2 Montageprofilen für TS/SE
◾ Erhöht die Stabilität der Rahmenkonstruktion

Material: 
– T-Profil: Aluminium

VE Best.-Nr.
4 St. 9666.740
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