
Zubehör
Berührungsschutz

20 Ri4Power System 185 mm

Endabdeckung
für Sammelschienenhalter
Für den links- und rechtsseitigen Berührungsschutz 
des Sammelschienensystems. Die Befestigung 
erfolgt am Sammelschienenhalter.

Material: 
– Polyamid (PA 6.6)
– Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe:
– RAL 7035

Lieferumfang:
– 1 Endabdeckung links
– 1 Endabdeckung rechts

Passend für Best.-Nr. VE Best.-Nr.
9677.500 2 St. 9677.600

Berührungsschutzabdeckung
für Sammelschienensystem 
Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz 
des Sammelschienenaufbaues. Passend für 
Schränke TS/SE. 

Material: 
– Bodenwanne: Polyphenylenether (PPE)
– Abschlussprofil: Polyphenylenether (PPE)
– Abdeckprofil: Polyamid (PA 6.6)
– Mittenabdeckung: Polyamid (PA 6.6)

Farbe:
– RAL 7035

Lieferumfang:
– Abdeckprofil, geschlitzt, 50 mm breit
– Abdeckprofile, geschlitzt, 100 mm breit
– Bodenwannen
– Abschlussprofile

 

Für Schrankbreite 
mm VE 600 800 1000 1200

Best.-Nr. 1 St. 9677.550 9677.560 9677.570 9677.580
Produktspezifischer Lieferumfang
Mittenabdeckung  
für Sammelschienenhalter – – ◾ ◾

Berührungsschutzabdeckung
für Schrankverbindung 
(mit und ohne Schienenverbinder)
Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz 
der Verbindungsstelle von Schrank zu Schrank mit 
und ohne Schienenverbinder. 

Material: 
– Bodenwanne: Polyphenylenether (PPE)
– Abschlussprofil: Polyphenylenether (PPE)
– Abdeckprofil: Polyamid (PA 6.6)
– Mittenabdeckung: Polyamid (PA 6.6)

Farbe:
– RAL 7035

Lieferumfang:
– 3 Bodenwannen
– 1 Abdeckung (frontseitig)
– 3 Abschlussprofile
– 2 Mittenabdeckungen für Sammelschienenhalter

 

Passend für Best.-Nr. VE Best.-Nr.
9677.610
9677.620 1 St. 9677.640
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